VGM 160

Tehni¢na visoko zmogljivostna
mast do 180°C

meusburger

Visoko zmogljiva mast za univerzalno uporabo pri orodjih za
brizganje plastike in preoblikovanje plocevine ter za vse drsne

elemente kot tudi za vzdrzevanje strojev i

n delovnih priprav.

TEHNICNA VISOKO
ZMOGLJIVOSTNA
MAST

Embalaza Vsebina Ozn
Dozirnik 1809 VGM 160/180
Plocevinka 900g VGM 160/900

Prednosti

» Obmocje delovne temparature do 180°C
» Ne pusca trdnih delcev

» U¢inkovita zas¢ita pred korozijo

» Odli¢na skladnost med sestavo - temperaturo

» Dolgoroc¢na zaséita
» 100% vodoodpornost

Opis izdelka

Univerzalna visoko zmogljiva mast na osnovi polyurea je primerna za Siroko

podroéje uporabe. Razvita za zmanjSevanj

e trenja in obrabe na mehani¢no in

termi¢no moéno obremenjenih drsnih mestih.

Uporaba

Povrsino temeljito odistiti in mast na tanko nanesti.

VGM 160 Vrednost PreizkuSanje
Barva svetlo rjava
Maksimalna temperatura +180°C
Tocka tecenja > 240°C DINISO 2176
NLGI-razred 1-2 DIN 51818
Prehodna penetracija 290-310 1/10mm DIN ISO 2137
Osnovno olje mineralno olje
Zgoscanje polyurea
Gostota O,9ég/cm3 DIN 51 757
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